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Naprava za razmagnetenje plošč, Dolžina polove plošče: 400mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 380861 400

GTIN 2050001717665

Razred artikla 33S

Opis

Izvedba:
· Napajanje 230 V/50 Hz, zaščita IP 20, poraba moči največ 920 VA.
· Trajanje vklopa 100 %.
Uporaba:
Naprave za razmagnetenje so primerne za uporabo v merilnicah, delavnicah in proizvodnih
linijah. Za učinkovito razmagnetenje ležajnih obročev, žigov, matric in drugih orodij.

Tehnični opis

Masa 24 kg

Globina prodiranja 50 mm

Višina 87 mm

Dolžina polove plošče 400 mm

Širina 306 mm

Širina polove plošče 260 mm

Poraba moči 920 W

Razred učinkovitosti razmagnetenja (DMC) ++

Napajanje Omrežno napajanje

Vrsta zaščite IP 20

Čas vklopa 100 %
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Vrsta izdelka Naprava za razmagnetenje
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