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Garnitura za vrezovanje navoja z enoreznimi navojnimi svedri, za metricni
navoj: M3-12

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 145310 M3-12
GTIN 4045197876539
Razred artikla 11K
Opis

Izvedba:

Cvrsta ploéevinasta skatla z ro¢ajem in 2 ekscentri¢nima zapiraloma. Vsako orodje je varno
spravljeno v svojem leziS¢u in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri
se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamicne
izdelke.

Vsebina:

po 3 enorezilni navojni sveder art. 131450: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 rezalna Celjust art. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralni sveder art. 114150: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 nastavljivo drzalo art. 148400: Vel. 1; 2

1 drzalo za orodje z ragljo art. 148700: Vel. 85

po 1 drzalo za rezalno Celjust art. 149300: Vel. 20 X 5; 20 X 7; 25x 9;30 x 11; 38 X 14

1 navojna $ablona art. 477000: Vel. M/W

1 izvijac art. 664300: Vel. 3 x 60

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Tehnicni opis
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Podatkovni list

ﬂ:}) Hoffmann Group’

za metri¢ni navoj

M3-12
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
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