Podatkovni list /b Hoffmann Group

Kokon

Garnitura 6-kotnih nasadnih kljucev IMPACT, 1/2-colski, 18-delna

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 651040
GTIN 4991644505999
Razred artikla 63R
Opis

Izvedba:

Cvrsta oblika specialno za uporabo na elektri¢nih ali pnevmatskih udarnih vija¢nikih. S pre¢no
izvrtino in kroZnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priklju¢nim zati¢cem in gumijastim
obrocem.

Strnjena garnitura nasadnih klju¢ev IMPACT za najpogostejso uporabo. Kljuci so shranjeni v
robustni kovinski kaseti.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Vsebina:

po 1 6-kotni nasadni kljuc¢: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Podaljsek: 125 mm

po 1 6-kotni nasadni kljuc: Vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Gumijasti obro¢/spojni zatic¢: 2 kos/2 kos

Tehnicni opis

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Pogonski profil 6-kotni nasadni klju¢
Stevilo delov 18
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Primerno za strojno uporabo

Vrsta izdelka

da

Nasadni klju¢

Pribor

Gumijasti obroc¢ek za nasadne kljuce, 1/2-colski @ 25 mm

Spojno drzalo za nasadne kljuce, 1/2-colski @ x dolzina
3X25 mm

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne kljuce,
1/2-colski, vklj. z izvle¢nikom Tip 3

Gumijasti obroc¢ek za nasadne kljuce, 1/2-colski @ 30 mm

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne kljuce,
1/2-colski, vklj. z izvleCnikom Tip 4

Spojno drzalo za nasadne kljuce, 1/2-colski @ x dolzina
3X20 mm

651800 25

651900 3X25

651790 3

651800 30

6517904

651900 3X20
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