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Klesce papiga Cobra®, atramentirane VDE izolirane, z varnostnim usesom,

Celotna dolzina: 250mm
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Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 706025 250
GTIN 4003773081517
Razred artikla 73F
Opis

Izvedba:

Kles¢e z varnostnim uSesom za pritrditev zascite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z
s prevleko rocaja, dinami¢no obremenljivo do visine padca 3 m.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrzevanju zgradb, za krovstvo,
gradnji sejmis¢nih konstrukcij itd.

Material:

Kromvanadijevo elektri¢no jeklo, kovano v utopu.

Napotek:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

Tehnicni opis

Vpenjalna Sirina za 6-kotnik 46 mm

Obmocje vpenjanja za cevi do 2 col

Stevilo zobcev za fino regulacijo zeva 25

celotna dolzina 250 mm

Oznaka proizvajalca Cobra

Vrsta izdelka Cevne klesce in kles¢e papiga
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Pribor

Sredstvo za privezovanjeBungee Nosilna kapaciteta 15,9 kg 098240 15,9
VponkaSTEEL D TRI 098195
VponkaDOUBLE TRI 098194
Sredstvo za privezovanjeSpiralna varovalna vrv Tip T2T 098245 T2T
VponkaOVALSTEEL SC Tip 098196
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