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= TESA

Induktivno tipalo za merjenje dolzine, radialno 10-delna garnitura, Tip: GT22

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 434778 GT22
GTIN 7630041113464
Razred artikla 45A
Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolzZine.

- Precizen, krogli¢no voden merilni nastavek.

- Visoka natan¢nost merjenje zaradi elektronskega ojacanja merilnega signala.

- Vpenjalno drzalo @ 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolzini.

- Neobcutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi kroglicnega ulezajenja.
- Odlic¢en elektromagnetni oklop.

Tipala za merjenje dolzine TESA odlikuje odli¢na ponovljivost, obstojnost in dolga Zivljenjska
doba.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zascita proti curku vode z vseh smeri, zas¢ita pred vdorom prahu (odpornost proti
prahu) in popolna zascita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natan¢ne merilne naloge, posebno v proizvodniji in
delavnici.

Obseg dobave:

Garnitura merilnih tipal art. 434777, 10-delna.

Dodatni pribor:

Merilni nastavki, vzmeti za merjenje moci.

Tehnicni opis

Merilno obmogje +1 mm
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Oznaka proizvajalca
Merilna sila pri elektri¢ni nicli
Zdruzljivost

Ponovljivost

Odstopanje linearnosti (L = merilna dolzina v mm)

Dvig merilnega nastavka
Hod merilnega nastavka
Zascitni meh

Vrsta IP-zascite
Kalibriranje

Vrsta izdelka

GT22
063N
TESA

0,01 pm

02+3xLum
mehansko/vakuum

4,3 mm
Nitril
IP 65

Cena po ponudbi

Tipalo
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