Podatkovni list /b Hoffmann Group

Specialni akumulatorski vijac¢niki, Tip: M4D2

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 070224 M4D2
GTIN 4002395000388
Razred artikla 03L
Opis

Izvedba:

- Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
Li-ionski akumulatorski kompaktni vija¢nik in sveder z vrtljivim zglobom za dela v ravni
pali¢ni obliki ali zakrivljeni obliki. Zas¢ita pred preobremenitvijo elektronike REDLINK™ za dolgo
Zivljenjsko dobo. 21-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta z elektronsko funkcijo izklopa,
vrtalna stopnija, prikaz napolnjenosti akumulatorja v napravi, desni in levi tek, 1/4-colsko
vpenjalo za vijacne nastavke Hex (E 6,3).

Prednosti:

21-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta.

Obseg dobave:

Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovckom.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod 5t. 073814 in $t. 073839.

Tehnicni opis

Pakiranje Transportni kovcek
Maksimalno Stevilo vrtljajev v 1. stopniji 0-200 min’
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Oznaka proizvajalca M4D-202B
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Maksimalni & s spiralnim svedrom v jeklo
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja
Vpenjalo za orodje

Maksimalni vrtilni moment v trdo
Maksimalni @ s spiralnim svedrom v les
Napetost akumulatorja

lzvedba

Maksimalno Stevilo vrtljajev v 2. stopnji
Masa

Tipi¢na uporaba

Stevilo vklju¢enih akumulatorjev

Vrsta akumulatorja

Napajanje

Primerno za material

Primerno za material

Vrsta izdelka

3mm
Milwaukee tip B4V
E6,3
5Nm
6 mm
4V
Pali¢ni vijacnik
0- 600 min’
0,5kg
Medium
2
Li-ionski
Akumulatorska
Jeklo
les

Vijac¢niki (akumulatorski)

Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB4

073814 MB4
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