Podatkovni list

©Nilfisk
Sesalnik za suho sesanje, Oznaka proizvajalca: 118HCSBS

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 078558 118HCSBS
GTIN 5711141017608
Razred artikla 07D

Opis

Izvedba:

Kakovostni industrijski sesalniki Nilfisk CFM Grey Line z dolgo Zivljenjsko dobo. Sesalnik za
suho sesanje z zmogljivo, obstojno 1-kW-obto¢no izmeni¢no turbino. Vstopni premer 50 mm.
Zbiralnik umazanije s kolesi in Easylift — sistemom za enostavno praznjenje zbiralnika. Certificiran
varnostni sesalnik za prah razreda H.

Obseg dobave:

VKklj. z varnostno filtrsko vrec¢ko Safe-Bag-System in zvezdastim filtrom. Brez pribora.
Napotek:

Primeren pribor najdete pod art. 078551-078552.

Poraba moci: 1000 W

Prostornina zbiralnika: 25 |

Dolzina: 510 mm

Sirina: 500 mm

Visina: 950 mm

Stevilo turbin: 1

Tehnicni opis

Delovni hrup 75 dB(A)
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Masa

Prostornina zbiralnika
Stevilo turbin

Sirina

Poraba modi

Pretok zraka

Dolzina

Visina

Vakuum

Oznaka proizvajalca

Napajanje

26 kg
251
1

500 mm

1000 W

451/s
510 mm
950 mm
215 mbar
118HCSBS

Omrezno napajanje

Pribor

Industrijska garnitura @ cevi 50 mm

Industrijska garnitura oljeodporna @ cevi 50 mm

078552 50
078551 50
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