
Podatkovni list

TextFlow 12

Stiskalne klešče za koaksialne vtiče, za koaksialni kabel tip: RG58/71

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 729821 RG58/71

GTIN 4045197891099

Razred artikla 71B

Opis

Izvedba:
Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje
definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado. Za stiskanje BNC- in TNC-vtikačev.
GARANT: telo klešč je iz zelo trdega posebnega jekla. Najbolj obremenjeni deli so dodatno
poboljšani. Površina brunirana. Optimalno ergonomično oblikovana ročaja z zaščito pred
zdrsom.
za tip kabla RG: 58; 59; 62; 71;
celotna dolžina: 225 mm

Tehnični opis

za tip kabla RG 58; 59; 62; 71;

celotna dolžina 225 mm

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Pribor

Garnitura nadomestnih vzmeti 2-delne 729711
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