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Raglja, pretična, 3/4 cole

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 645300

GTIN 4024089006735

Razred artikla 66A

Opis

Izvedba:
Pogonski/povezovalni deli po DIN 3122 / 3123, zunanji 4-kotniki po DIN 3120 B 20 z vzmetenim
zatičem, notranji 4-kotniki po DIN 3120 D 20 z izvrtino in gumbom za sprostitev.
Kovana, čvrsta in priročna konstrukcija s profilnim ročajem. S pretičnim 4-kotnikom. Desni ali levi
tek s pretikanjem priključnega 4-kotnika.
Standard:
DIN 3122-C 20
Material:
Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
Pogonski 4-kotnik: 3/4 col
Število zob: 36

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik 3/4 col

Standard DIN 3122

celotna dolžina 490 mm

Število zob 36

Delovni kot 10 stopinj

Material Kromvanadijevo jeklo

Površina kromirani

Vrsta izdelka Raglja
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Pribor

4-kotnik, 3/4-colski, posamično 645310

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 17.10.2022 22:48 2/2


