Podatkovni list /b Hoffmann Group

Stopnicasta celjust, nepomicna, za Sirino celjusti: 125mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 361296 125
GTIN 4045197912435
Razred artikla 310

Opis

Izvedba:

Prevleceni, kaljeni in bruseni. VKIj. s pritrdilnimi vijaki.
Uporaba:

Za vpenjanje predloznih Celjusti art. 361140-361151.
Material:

Kaljeno jeklo.

Primerno za:

Art. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125,361302 125,
361290 125G ter Allmatic Titan 1 in Allmatic SC125.
Napotek:

Pritrditev predloznih ¢eljusti z vijakom M6.

Sirina ¢eljusti b: 125 mm

Cc:24 mm

C: 94 mm

Visina Celjusti h: 39,5 mm

Visina h;: 19 mm

Dolzina Celjusti l: 104 mm

Tehnicni opis

ustreza barvni kodi Duo Plus

ustreza barvni kodi HiPo
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Vrsta izdelka

HOLEX NC
LC
LC-GARANT
Duo
Titan
NC8
TC
LCV125G
Titan2/TitanSense
104 mm
19 mm
94 mm
125 mm
24 mm
39,5 mm

Celjusti primeza
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