Podatkovni list /b Hoffmann Group

Garnitura preciznih klesc¢ za varnostne obroce, 4-delna za notranje varnostne
obroce, Stevilo klesc¢: 4

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 700137 4
GTIN 4045197553522
Razred artikla 71A

Opis

Izvedba:

Rocaja in ¢lenek kovani, konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v
telo kles¢. Klesc¢e ¢rne, glava brusena, rocaja s prevleko iz umetne mase.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljsa Zivljenjska doba v
primerjavi s struzenimi konicami.

Standard:

DIN 5256 D — fiir Innensicherungsringe.

Obseg dobave:

Po 1 kle3¢e za varnostne obroce art. 719770 vel. J11; J21; J31; J41.

Uporaba kleS¢ za varnostne obroce: Notranji obro¢, zakrivljen

za notranje varnostne obroce &: 12 — 25; 19 — 60; 40 — 100; 85 - 140 mm

@ konice: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

maksimalna celotna dolzina: 130; 170; 210; 305 mm

Tehnicni opis

@ konice 1,25;1,8; 2,25; 3,2 mm

maksimalna celotna dolzina 130; 170; 210; 305 mm
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Stevilo kled¢ 4

12 -25;19-60; 40

za notranje varnostne obro¢e @ _100; 85 — 140 mm

Uporaba kles¢ za varnostne obroce Notranji obrog, zakrivljen
Standard DIN 5256 D

Vrsta izdelka KleS¢e za varnostne obroce
Pribor

Precizne kleS¢e za varnostne obroce Tip J11 719770 J11
Precizne kleSce za varnostne obroce Tip J21 719770 J21
Precizne kleS¢e za varnostne obroce Tip J41 719770 J41
Precizne kleS¢e za varnostne obroce Tip J31 719770 J31
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