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Garnitura centrirnih svedrov HSS-E-PM art. 111105 v kaseti, TiAlN, Tip: 7

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 111155 7

GTIN 4045197923813

Razred artikla 11A

Opis

Izvedba:
Sestavljena iz centrirnih svedrov DIN 333.
Vsebina:
Centrirni sveder art. 111105, po 1 kos vel. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.
Držalo: Cilindrično držalo s h7
Število svedrov: 7

Tehnični opis

Število svedrov 7

Prevleka TiAlN

Rezalni material HSS E PM

Standard DIN 333

Tip A

Toleranca nazivnega ⌀ k12
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Kot grezenja 60 stopinj

Držalo Cilindrično držalo s h7

Barvni prstan brez

Vrsta izdelka centrirno vrtanje

Pribor

Centrirni sveder iz HSS-E-PM A Nazivni ⌀ DC k12 3,15 mm 111105 3,15

Centrirni sveder iz HSS-E-PM A Nazivni ⌀ DC k12 1,6 mm 111105 1,6

Centrirni sveder iz HSS-E-PM A Nazivni ⌀ DC k12 4 mm 111105 4

Centrirni sveder iz HSS-E-PM A Nazivni ⌀ DC k12 1 mm 111105 1

Centrirni sveder iz HSS-E-PM A Nazivni ⌀ DC k12 0,5 mm 111105 0,5

Centrirni sveder iz HSS-E-PM A Nazivni ⌀ DC k12 2,5 mm 111105 2,5

Centrirni sveder iz HSS-E-PM A Nazivni ⌀ DC k12 2 mm 111105 2

Kaseta za centrirne svedre v skladu z DIN 330, za 7 svedrov
Tip 7

111109 7
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