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LED akumulatorska palična svetilka, Tip: MAGPEN3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 081517 MAGPEN3

GTIN 5708997351161

Razred artikla 08C

Opis

Izvedba:
Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko
svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavlji ter močnim držalnim magnetom.
Brezstopenjska zatemnitev.
Zmogljiva, univerzalna LED akumulatorska svetilka v obliki pisala s stransko glavno in točkovno
svetlobo na glavi svetilke. Z vgrajenim magnetom in zaponko za žep.
Funkcija:
IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni
zaščite pred vodo.
Obseg dobave:
Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca MAG PEN3

Napetost akumulatorja 3,7 V

Čas obratovanja 2 - 20 h

Cona ATEX brez
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Svetlobni tok 15 - 150 lm

Masa 98 g

Kapaciteta akumulatorja 0,75 Ah

Vrsta IP-zaščite IP 20

Število vključenih akumulatorjev 1

Celotna dolžina 174 mm

Vrsta akumulatorja Li-ionski

Napajanje Akumulatorska

Vrsta izdelka Žepna svetilka

Pribor

Polnilnik akumulatorjev USB Tip CABLE 081512 CABLE
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