Podatkovni list /b Hoffmann Group

wihae

Torsln that work o yom

Garnitura vija¢nih nastavkov TY®, 8-delna 29 mm C 6,3, Stevilo delov: 8

(U TRTTAND

BitBuddy® 29

‘B0 DD e

Em viha

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 674165 8
GTIN 4010995421397
Razred artikla 63K
Opis

Izvedba:

Vija¢ni nastavki TY® z dolzino 29 mm imajo glede na obicajne vija¢ne nastavke z dolzino 25 mm
zaradi dodatnih 4 mm daljso torzijsko cono in s tem daljSo Zivljenjsko dobo. Idealno za zmogljive
vrtalne in udarne vija¢nike. Shranjevanje v drzalu iz umetne mase BitBuddy® omogoca udobno
enoro¢no uporabo z neposrednim vpenjanjem vija¢nih nastavkov iz drzala v izvijac.

Prednosti:

Barvne vijaCne nastavke lahko hitro in enostavno najdete, zaradi barvnega plasca jih z UV-
svetilko najdete tudi v temi.

Vsebina:

Vijacni nastavki, dolzina 29 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos vel. PZ2, PZ3

Vijac¢ni nastavki, dolzina 29 mm, C 6,3, za notranji TORX®: Po 1 kos vel. TX15, TX20; TX25; TX30;
TX40

Spojno drzalo: 1 kos

Napotek:

Primerno LED/UV zepno svetilko najdete pod art. 081518 UV-LED.

Tehnicni opis

Pogonski profil IzvijaC Torx®
Pogonski profil Izvijac Pozidriv
Stevilo delov 8
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Dolzina vijatnega nastavka 29 mm
Pribor
LED- in UV-zepna svetilka z akumulatorjem Tip UV-LED 081518 UV-LED
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