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Cevni klju¢ VDE-izolirane, Celotna dolzina: 250mm
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Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 813851250
GTIN 4003773082408
Razred artikla 83D
Opis

Izvedba:

- Rocaja v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

- S skalo za zanesljivo predhodno nastavitev stran od obdelovanca.

- Vzporedne, gladke prijemalne celjusti; kromirana izvedba.

- Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna rocica za veliko prijemalno silo
celjusti.

- Hod med prijemalnima povrsinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.

- Cevne kles¢e kromirane.

- Rocaja izolirana z veckomponentno previeko.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Napotek:

Celjusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Dolzina Celjusti: 30 mm

Obmocje vpenjanja: 0 - 52 mm

celotna dolzina: 250 mm

Tehnicni opis

Dolzina Celjusti 30 mm
Obmocje vpenjanja 0-52mm
celotna dolzina 250 mm
Vrsta izdelka Cevne klesce
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Pribor

Celjusti za cevne kle$¢e 6-delna Velikost 250 813725 250
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