POdatkOVHi |iSt & Hoﬂmann Grounae

(= BOSCH
Akumulatorski vrtalni vijacnik, sistem FlexiClick, Tip: GSR1860FC

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 070107 GSR1860FC
GTIN 3165140906067
Razred artikla 03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijacnik

- Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijacnik z desnim/levim tekom.

- Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).

- LED-svetilka za osvetlitev delovnega podro¢ja in prikaz stanja napolnjenosti
akumulatorja.

- Vedstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natancno vijacenje.

- Elektronska regulacija vrtljajev za natancno navrtanje in vijacenje.

- Mehak rocaj.

Moznost naknadnega opremljanja z modulom za povezljivost. Zamenljiv ekscentricni ali kotni

nastavek za najvecjo prilagodljivost in delo na tezko dostopnih mestih. Udarno vrtanje v beton z

udarno energijo 1 J zudarnim nastavkom SDS-Plus. Dolzina glave vkij. z drzalom za vijacne

nastavke le 147 mm.

Obseg dobave:

VKlj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovckom

in dodatnim rocajem. S Stevilnimi nastavljivimi nastavki v sistemu FlexiClick: vrtalna glava, kotni

nastavek, ekscentri¢ni nastavek, udarni nastavek SDS-plus.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od

art. 073851 in 073866 napre;j.
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Pakiranje: Sistemski kovcek (L-Boxx)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Oznaka proizvajalca: GSR 18V-60FC Set
Izvedba motorja: Motor brez $¢etk
Kapaciteta akumulatorja: 5 A-h

Napetost akumulatorja: 18 V

Najvedji vrtilni moment v mehko: 31 N-m
Maksimalni vrtilni moment v trdo: 60 N-m

Tehnicni opis

Napetost akumulatorja

Obmocje vrtljajev v 1. stopniji

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja
Maksimalne vibracije v skladu z EN
Obmocje vrtljajev v 2. stopniji

Vpenjalno obmocgje hitrovpenjalne glave
lzvedba motorja

Maksimalni @ s spiralnim svedrom v les
Pakiranje

Najvedji vrtilni moment v mehko

Masa

Maksimalni vrtilni moment v trdo

Oznaka proizvajalca

Kapaciteta akumulatorja

Maksimalni & s spiralnim svedrom v jeklo

Tipi¢na uporaba

18V
0- 600 min’'
Bosch 18V
<2,5m/s’

0- 1900 min”
1,5-13 mm
Motor brez $¢etk
38 mm
Sistemski kovcek (L-Boxx)
31 N-m
1,7 kg
60 N-m
GSR 18V-60FC Set
5Ah
13 mm

Strong

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV

073866 1880CV
073854 B18

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 13.04.202023:02

2/3



Podatkovni list

ﬁi‘) Hoftmann Group

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorjaB18 V

Osnovna garnitura Wireless Charging Tip GAL1830W 073862 GAL1830W
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