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Avtomatska zascitna maska za varilce 3M™Speedglas™ 10 V, Barva: BLACK

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 097905 BLACK
GTIN 4046719788804
Razred artikla 040
Opis

Izvedba:

Zacetni model s prilagodljivim avtomatskim varilnim filtrom in 3 stopnjami obcutljivosti.
Robustna maska nudi zanesljivo zas¢ito in je zelo primerna za obcasna varilna dela, npr.
vzdrzevalna dela. Z udobnim naglavnim trakom in zamenljivimi predstekli. Dobra zdruzljivost
z drugo osebno varovalno opremo, npr. zasc¢itnimi ocali ali masko za zas¢ito dihal. Temne
zascitne stopnje: 10 - 12. Stopnja svetlosti: 3. S priloZzeno li-ionsko baterijo 3 V (Zivljenjska
doba 1.500 ur). Vidno polje varilnega filtra: 44 x 93 mm.

Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje in varjenje z elektrodami

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Preklopni Cas svetlo/temno: 0,1 ms

Preklopni ¢as temno/svetlo: 40 - 250 ms

Klasifikacija v skladu z EN 379: 1/2/2/2

Tehnicni opis

Preklopni ¢as temno/svetlo 40 - 250 ms

Klasifikacija v skladu z EN 379 1/2/2/2
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Tip BLACK
Preklopni ¢as svetlo/temno 0,1ms

Art. vklju€enih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Stevilo vklju¢enih baterij 1

Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Zascitna maska za varilce
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