
Podatkovni list

TextFlow 12

Garnitura momentnih ključev Click-Torque C 3, komplet 1, Maksimalni vrtilni
moment: 200Nm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 656300 200

GTIN 4013288204691

Razred artikla 63F

Opis

Izvedba:
Zelo robusten enoročni momentni ključ (pogonski 4-kotnik 1/2 cole) z ergonomičnim
dvokomponentnim ročajem in dvosmerno ragljo za enostavno nastavitev in utrditev nastavljene
vrednosti. Robustna sprožilna mehanika sproži ob doseženju nastavljenega vrtilnega momenta
dobro slišen in občuten sprožilni signal. Sistem odčitavanja z glavno in fino skalo omogoča
enostavno nastavitev in utrditev želene vrednosti vrtilnega momenta. Za zatezanje v desno.
Merilna enota: Nm, lbfft.
Točnost:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor
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TextFlow 12Vsebina:
6-kotni nasadni ključi: po 1 kos 10; 13; 17; 19 mm
Vijačni nastavki za 6-kotnik: po 1 kos 6; 8; 10 mm
Vijačni nastavki Torx®: po 1 kos vel. TX30; TX40; TX45; TX50
Podaljšek: 1 kos 125 mm
Momentni ključ Click-Torque C 3: 1 kos, 40–200 Nm
Shranjevanje v: Tekstilna škatla

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

Območje vrtilnega momenta 40 - 200 Nm

Delitev skale, 1 črtica = 100 cNm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 6-19 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-19 mm

Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom

Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ

Pogonski profil Izvijač Torx®

Kalibriranje O1

Pogonski 4-kotnik 1/2 col

Signalizacija sproženja akustično

Signalizacija sproženja Haptično

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Merilno orodje (mehansko)

Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %

Smer zatezanja Zatezanje v desno

Preklop odčitavanja lbfft

Preklop odčitavanja lbfft

Možnost protokoliranja podatkov ne

Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)

Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva

Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
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Princip proženja kratka mehanska sprožitev

Povratne informacije izklopilno

Prikazovalnik analogni

Celotna dolžina L 510 mm

Merilni postopek Vrtilni moment

Standard DIN EN ISO 6789

Serija Click-Torque

Delitev skale, 1 črtica = 1 Nm

Območje vrtilnega momenta 30 - 146 lbfft

Oznaka proizvajalca Click-Torque C 3, garnitura 1

Fiksno nastavljen vrtilni moment ne

Vrsta izdelka Momentni izvijač

Storitve

DAkkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni
moment 1000 Nm

020020 1000

Kalibriranjemomentnega ključa Maksimalni vrtilni
moment 400 Nm

020010 400
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