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FAHRION®

ER-vpenjalna strocnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi Sobami, ER
16, Nazivni @ vpenjanja d: 6mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 309404 6
GTIN 2050001765123
Razred artikla 39Y
Opis

Izvedba:

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.

S tesnilnim ¢epom za notranje hlajenje (do 60 barov) in brizgalnimi Sobami.

Zascita proti koroziji FAHRION®:

- vpenjalna strocnica je v celoti prevlecena, tudi funkcionalne povrsine.

- Prevleka podaljsuje zivljenjsko dobo vpenjalne strocnice in zagotavlja popolno
funkcionalnost in natancnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne strocnice, vpenjalne stroc¢nice FAHRION tudi za precizno

glavo za ER-vpenjalne stro¢nice CENTRO P.

Napotek:

Vpenjalne stroc¢nice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Tehnicni opis

Nazivni & vpenjanja d 6 mm
Trn za rezkarje ER16
Standard ISO 15488-A
Natancnost kroZznega teka <10 um
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Tip 4031 E
Zunanji @ D 16,7 mm
Celotna dolzina L 27,5 mm

Vrsta izdelka Vpenjalna glava
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