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Podaljsek nakrcevalne vpenjalne glave 3°, z dusenjem vibracij, L=300 mm, @
d/@ D1:25/14 mm

—— :
Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 302417 25/14
GTIN 4045197701923
Razred artikla 31P
Opis

Izvedba:

Prevrtan za notranje dovajanje hladilnega sredstva do najvec 80 barov. Vklju¢no z vijakom za
nastavljanje dolzine. V podaljsku vgrajeno jedro iz karbidne trdine dusi nastajajoce nihanjein s
tem zmanjsuje vibracije.

Najvecje dovoljeno stevilo vrtljajev je 8.000 min™.

Prednosti:

- Izogibajte se vibracijam v vpenjalnem sistemu.

- BoljSa kakovost obdelane povrsine.

- Daljsa zivljenjska doba orodja.

Nihanje: z duSenjem

@ D,: 20 mm

Tehnicni opis

@ drzalad 25 mm

@ D, 20 mm

@ izvrtine D, 14 mm

Celotna dolzina L 300 mm
Znacilnost blagovnega imena L =300 mm

z notranjim hlajenjem da, z najvec 80 bari
Nihanje zdusenjem

Vrsta izdelka Pribor za nakr¢evalno glavo
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