Datablad /% Hoffmann Group

VBMT 160402, Sort: HB7020

Bestdllningsdata

Ordernummer 261150 HB7020
GTIN 4045197708892
Artikelklass 21G
Beskrivning

VBMT 160402 HB7020 Sort: HB7020

span-brytare: SS

Skardjup a,:0,2- 1,5 mm

Matning f: 0,05 - 0,2 mm/v

Skarhastighet v, primdr anvandning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Primdranvandning P
Hornradie 0,2 mm
Matning f 0,05-0,2 mm/v
span-brytare SS
Skarforhallande snitt intermittent
Skardjup a, 0,2-1,5mm
Skarhastighet v, primdr anvandning 150 - 400 m/min
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Datablad /b Hoffmann Group

Sort HB7020
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Skarmaterial VHM

ISO-kod vandskar VBMT 160402
Antal byten/skar 2
Produktslag Vandskar for svarvning
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