
Datablad

TextFlow 12

Spärrhuvud med reducering, Typ: 2

Beställningsdata

Ordernummer 657949 2

GTIN 4018754161041

Artikelklass 63A

Beskrivning

Utförande:
Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så
sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Material:
Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.
Passar till :
Momentnyckel med 4-kantfästen.
OBS!:
Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget
(se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en
stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
bredd B: 28 mm
höjd h: 21 mm
för insticksverktyg: 9×12 mm
stickmått S: 21,5 mm
insticksskaft: 14×18 mm

Teknisk beskrivning
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Datablad

TextFlow 12
bredd B 28 mm

insticksskaft 14×18 mm

för insticksverktyg 9×12 mm

höjd h 21 mm

Serie 7370/40

stickmått S 21,5 mm

Utbytbart verktyg Insticksverktyg

Produktslag Reducering

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 05.10.2022 22:40 2/2


