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HOLEX

Sjalvspannande borrchuck, Typ: 10/16

Bestdllningsdata

Ordernummer 341425 10/16
GTIN 4062406088354
Artikelklass 32W
Beskrivning

Utforande:

Enkel, Iatt konstruktion.

Med borrchuckdorn DIN 238

Anvandningsdata:

Huvudsakligen for handborrmaskiner.

For montering pa borrdorn nr 342300—-342887 eller direkt pa maskinspindeln.
spannvidd: 0- 10 mm

Utvandig @:43 mm

Borrhuvudlangd stangd: 92 mm

Borrdorn: B 16

Maximal diameter borrchucksdorn: 15,733 mm

Teknisk beskrivning

Utvandig @ 43 mm
Borrdorn B16
Borrhuvudlangd stangd 92 mm
Maximal diameter borrchucksdorn 15,733 mm
spannvidd 0-10mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri
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