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EB s
Slim elektrikerskruvdragare for PlusMinus-skruvar, Classic isolerad,
profilstorlek: 2

-

Bestdllningsdata

Ordernummer 668392 2
GTIN 7610733278442
Artikelklass 63E
Beskrivning

Utforande:

Handtag och klinga isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Pa varje
enskild skruvmejsel provas genomslagsmotstandeti ett vattenbad.

Slankt handtag med hudvanlig och greppsaker elastomermantel och kdrna av extra seg och
slagtalig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen ar handtaget halksakert daven om
handerna ar vata eller oljiga.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med hogsta mdéjliga hardhet och extra hog seghet.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering for djupt liggande skruv- och
fjaderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det framre klingomradet).
Anvdndningsdata:

For arbeten vid spanningar upp till 1000 V.

Kombiprofilskruvmejselns spets passar perfekt i de PlusMinus-skruvar (kombination Pozidriv/
spar) som oftast anvands i elinstallationskomponenter.

Teknisk beskrivning

klinglangd 100 mm
profilstorlek 2

profil pozidriv — spar 2 -1,0x6
totallangd 205 mm

Serie Classic VDE

Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
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Kombiprofil-skruvmejsel

Drivprofil Pozidriv/Schlitz

Produktslag Skruvmejslar

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 12.01.2024 22:41 2/2



