Datablad /% Hoffmann Group

FLUKE.

Multimeter med varmebild, Typ: 279FC

Bestdllningsdata

Ordernummer
GTIN
Artikelklass

473325 279FC

47H

Beskrivning

Utforande:

Fullt utrustad digitalmultimeter med inbyggd varmebildkamera. Elektriska problem kan
identifieras snabbt och sdkert och manga tidsodande méatningar och utvarderingar sparas
in. Fluke Connect kopplar ditt matinstrument till din smartphone via Bluetooth. Overféring och
lagring av matningar och bilder. Visning av trender och dvervakning av processer. Rapportering
och rapportsandning via e-post. 3,5 tum LCD-fargdisplay for optimal avlasbarhet.

Norm:
IEC61010; EN 61326-1
leveransinnehall:

Inklusive vaxelstromtang, matledningar, litiumjonbatteri och laddare.

Teknisk beskrivning

datautgdng Bluetooth-granssnitt
kapacitet 1nF—-10mF
vaxelspanning AC 0,1 mV - 1000V
diodtestning ja
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frekvens

matmetod
detektorstorlek
Kalibrering

termisk kanslighet
Synfalt
visningsomrade
kontinuitetsprovning
overspanningskategori
overspanningskategori
resistans

likspanning DC
temperatur
vaxelstrom AC
grundnoggrannhet
Batterityp

Antal ingdende batterier
Energiforsorjning

Produktslag

0,01 Hz — 999 kHz
TRUE RMS
80x60 px

Pris pa forfragan
<0,2K
3627 mm
6000
ja
CATIV600V
CAT Il 1000 V
0,1Q-50MQ
0,1 mV—1000V
-20-200 °C
0,1 mA — 2500 A
0,09 %
Litiumjon
1
Batteridriven

Multimeter
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