Datablad /% Hoffmann Group

Chicago
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Tryckluftsvinkelslip for skivdiameter pa 125 mm, med NPT-anslutningsgidnga,
med 3/8-tums tryckluftsanslutning

Bestdllningsdata

Ordernummer 079315 3550-120
GTIN 015451780425
Artikelklass 03R
Beskrivning

Utforande:

Kompakt och kraftfull vinkelslip for mycket langa anvandningstider vid kravande tillampningar
med serviceintervall upp till 1000 timmar. Ergonomiskt och vibrationsdampat handtag.
Skyddskdpan kan justeras utan nyckel. M14 spindelgénga.

- 1,5 hk motor med 1100 W effekt.

- Skyddskapan kan justeras utan nyckel.

- 125 mm rondellkapacitet.

- Estetisk, stromlinjeformad sdkerhetsspak.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning CP3550-120AA5
vikt 1,9kg
bullerniva 84 dB(A)
maximal luftférbrukning 1560 I/min
axeleffekt 1100 W
maximalt varvtal: 12000 min"
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Datablad /b Hoffmann Group

maximal skiv-& 125 mm
rekommenderad slangdimension (invandig &) 13 mm
maximala vibrationer enligt EN 9,8 m/s’
Tryckluftsanslutning 3/8 tum
anslutningsganga NPT
Energifdrsorjning Tryckluftsdriven

Produktslag

Vinkelslipmaskiner
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