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Digitalt/analogt mätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 50mm

Beställningsdata

Ordernummer 434621 50

GTIN 4946368121222

Artikelklass 44A

Beskrivning

Utförande:
Stor digital display med extra analog indikering. Engångsinställning av nolläget som är fast
angivet. Förflyttningshastigheten påverkar inte mätresultatet. Lämpliga för kontinuerliga
mätningar tack vare nätdrift. Stabil stomme, precisionslagrad rörlig spindel.
Förklaringstext:
Datautgång
Nollställning
i godtyckligt läge eller absolutskala.
Preset
Omkoppling 0,01 / 0,001 mm.
Anslutning
för nätadapter.
Omvändning av räkneriktning
Symbolen växlar
från grön till röd om toleransen överskrids.
Till / från
Multiomkoppling
Stoppvärde max eller min och differens.
Mätområdesval
Nollpunkt, analogvisning.
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TextFlow 12Funktion:
· Färgbyte vid toleransöverskridanden.
· Minimivärde
· Maximivärdesminne (ingen sökning efter vändpunkten behövs).
· Nollpunktsvisning för t.ex. toleransmätningar.
· Byte av mätriktning.
leveransinnehåll:
Inklusive strömanslutningskabel nr 497660, nätdel 220 V / 9 V / 500 mA.
Specialtillbehör:
Datakabel nr 498430, specialsond nr 434900; 434910; 434915.
Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
Kalibrering: C1
valbar avläsning: 0,01 / 0,001 mm
felgräns: 0,006 mm
mätkraft: ≤ 2,3 N
inspänningsskaft-⌀ h6: 8 mm

Teknisk beskrivning

Kalibrering C1

inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm

mätkraft ≤ 2,3 N

mätområde 50 mm

felgräns 0,006 mm

valbar avläsning 0,01 / 0,001 mm

Energiförsörjning Nätdriven

Norm Verkstadsnorm

datautgång USB-gränssnitt

datautgång Digimatic-gränssnitt

Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge

Mätteknik digital

Produktslag mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt
0,01 / 0,001 maximalt mätområde 50 mm

013210 50
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Signering laserskrift Typ 018940

DAkkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och
digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm

013250 100

DAkkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och
digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm

023010 100

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt
0,01 / 0,001 maximalt mätområde 50 mm

023000 50

Tillbehör

Anslutningskabel  Typ USB2 498430 USB2

Anslutningskabel  Typ D2 498430 D2

Anslutningskabel  Typ D1 498430 D1

nätadapter 497660
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