Datablad /b Hoffmann Group

Tool Techrokegies

ER-hylsmutter med radialkastinstallning, for ER: 32

Bestdllningsdata

Ordernummer 309619 32
GTIN 2050002004030
Artikelklass 33E
Beskrivning

Utforande:

Ganga och kona slipad i en fastspanning férhogsta rundgangsnoggrannhet.
Installning av radialkast till noll via 6 skruvar. Med spar.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Lampar sig mycket bra for svarvar, bade till statiska och till drivna verktyg.
Specialtillbehor:

ER-chucknycklar nr 309680 — 309740.

Fast skruvnyckel (for strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var for sig!

Upp till 6000 varv per minut.

Teknisk beskrivning

Gdanga M40:1,5
for ER 32 mm
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