Datablad /% Hoffmann Group

Verktygshallare for vandskarsb. Form ADB, BT 40, for skaftdiameter D1:
25mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 303128 25
GTIN 4062406105167
Artikelklass 31A
Beskrivning

Utforande:

- Alla skaft hardbearbetade.

- Pinnskruvens lage forskjutet 0,4 mm for konisk forsankning i vandskarsborret.
- Vid atdragningen pressas den forstorade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett battre stod som mojliggor en hogre matning.

- Hog rundgangsnoggrannhet tack vare 3 um planslipad anliggningsyta.
Anvandningsdata:

For infastning av alla viandskarsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vandskarsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehor:

Dragtappar (AB) nr 308760 — 308802. Reservskruvar nr 309907; 309908.

Teknisk beskrivning

for skaftdiameter D, 25 mm
utkragningslangd A-matt 76 mm
Utvandig-@ D 45 mm
faste BT 40
Hallare norm JISB6339
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Datablad /% Hoffmann Group

Hallare norm ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min’
Bearbetningsstrategi HPC
Produktslag Fullhdlsborrhallare
Tillbehor

Nyckel for dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)

passar for kona-storlek 40 308820 40
E(;agtapp Hurco 45° med passningtatad passar for konor 308802 40
Dragtapp 90°tatad passar for konor 40 308790 40
Dragtapp 45°tatad passar for konor 40 308760 40
Dragtapp 45°tatad passar for konor 40 308765 40
Dragtapp 60°tatad passar for konor 40 308785 40
Dragtapﬂp Hurco 45° med 4 mm hal och passningtatad 308807 40
passar for konor 40

Dragtapp 90°tatad passar for konor 40 308795 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och haltatad passar for 308806 40
konor 40

Nyckel for dragtapparlSO 7388 passar for kona-storlek 40 308830 40
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