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Crimpsortiment ändhylsor inklusive presstång Twistor16, Typ: 1

Beställningsdata

Ordernummer 729469 1

GTIN 4003773083474

Artikelklass 73F

Beskrivning

Utförande:
Brett sortiment för pressning av de vanligaste isolerade ledarändhylsorna. Självinställande
presstång Twistor16 med vridbart presshuvud och 8 snäpplägen för tvärsnittsareor från 0,14 till
16 mm² (fyrkantpressning).
leveransinnehåll:
Kabelskotång nr 729446 storlek 16 och 1190 st vanliga ledarändhylsor (0,50 – 16 mm²) i stabil
plastbox (TANOS MINI-systainer®) med 2 staplingsbara plastinsatser.

Teknisk beskrivning

höjd 68 mm

Bredd 170 mm

Längd 265 mm

Produktslag Presstång
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TextFlow 12Tillbehör

Presstång Twistor® 16 för ledarändhylsor  för ledararea 16
mm2

729446 16

Sats med ändhylsor, utan presstång  Antal delar 970 729477 970

Sats med ändhylsor, utan presstång  Antal delar 2700 729477 2700
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