Datablad /% Hoffmann Group

=D/FACOM 8
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 38 delar

Bestdllningsdata

Ordernummer 630370
GTIN 3148519320435
Artikelklass 63V
Beskrivning

Utforande:

Fast- / forbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvandiga
fyrkanter enligt DIN 3120.

Anvandningsdata:

For utvandiga sexkantskruvar/muttrar med ganga M3 — M8 och for insexskruvar med ganga M4
— Ms8.

For Pozidriv- och Phillips-skruvar med ganga M2 — M6, sparskruvar med ganga M3 — M5 och for
invandiga Torx®-skruvar med ganga M3 — M8.

leveransinnehall:

Hylsnyckelinsatser for utvandig sexkant: 10 st strl 5,5;6; 7; 8;9; 10; 11;12; 13; 14 mm

Bits C 6,3, for invandig sexkant: 5 st stl 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bits, C 6,3 for invandiga TORX® med stift: 7 st strl. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3, for Phillips: 3 st strl 1; 2; 3

Bits, C 6,3, for Pozidriv: 3 st strl 1;2; 3

Bits, C 6,3, for spar: 3 st strl 4,5x0,6; 6,5%1,2; 8x1,2 mm

Bitsklinghallare: 1 st 1/4 tum fyrkantinsats - bitsfaste 1/4 tum

fyrkanttapp: 1 st bitsskaft E 6,3 — fyrkant 1/4 tum

hylsskruvmejsel: 1 st

forlangningsstang: 2 st strl. 55; 100 mm

universalknut: 1 st
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sparrskaft: 1 st
Forvaring i: Plastbox
hojd: 48 mm
fyrkantsfaste: 1/4 tum

Nyckelviddsomrade 6-kants hylsnyckel: 5,5-14 mm
Nyckelviddsomrade 6-kants skruvnyckel: 3-7 mm

Teknisk beskrivning

Drivprofil
Drivprofil
Drivprofil

Drivprofil

Drivprofil

Drivprofil

fyrkantsfaste

Antal delar

Nyckelviddsomrade 6-kants hylsnyckel
Nyckelviddsomrade 6-kants skruvnyckel
forpackning

Langd

Bredd

hojd

Produktslag

Pozidriv skruvmejsel
6-kants skruvmejsel
Skruvmejsel for Phillips

Skruvmejsel for TORX®-
skruvar med hal

6-kants hylsnyckel
Spar skruvmejsel

1/4 tum

38
5,5-14 mm

3-7 mm

Plastbox

152 mm

92 mm

48 mm

hylsnyckel
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