Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Utdragshylla 200 kg, 36x24G, inbyggnadshojd: 75mm

e
Bestallningsdata
Ordernummer 931366 75
GTIN 4062406123017
Artikelklass 9GK
Beskrivning
Utforande:

Utdragshylla 100 % utdragbar. Oppen fram, mantelhéjd pa sidan 46 mm, monteringshéjd 75
mm. Utan stansningar for frankopplingsmoduler med spar.

leveransinnehall:

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgra RAL 7035, pulverbelagd.

oBS!:

Inte lamplig fér montering i rullbara stommar.

Teknisk beskrivning

Effektivt djup i G 24
effektivt djup 600 mm
invandig bredd 900 mm
Effektiv bredd i G 36
Lddornas effektiva ytai G 36x24
vikt 17,5 kg
Anvandningsomrade Verktygsskap
inklusive upplasning av enskilda utdragslador nej
inbyggnadshdjd 75 mm
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Datablad /b Hoffmann Group

Materialtjocklek
Barférmaga lada/utdragshylla
Ladutdrag (delvis/helt utdragbar)

1,2 mm
200 kg
100 %
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

Fargval 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslador effektiv bredd x effektivt djup i G 36x24G
Produktslag Utdragshylla
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