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WROLY

Diamant-slipskalskiva STARTEC XP-P DxTxH (mm), 100x20x20, Typ: D64

Bestdllningsdata

Ordernummer 597964 D64
GTIN 9003172004631
Artikelklass 53Y
Beskrivning

Utforande:

Hogeffektiva slipskalar med diamantbeldggning i metallbindning med forhéjd hallfasthet
och optimerad bindningsférmaga fér diamantkornet. Minskningen av skarkrafterna som
den optimala korn-bindningskombinationen ger méjliggér maximal slipverkan och héga
matningshastigheter. Hogsta kantstabilitet forbattrar profilnoggrannheten aven vid
héga matningshastigheter och férlanger slipningsintervallen genom konstanta ytresultat.
Specifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Anvindningsdata:

Hogeffektslipskivor (sparslipning) av roterande VHM-skarverktyg. For vatslipning med olja
(rekommenderas) eller emulsion/vatten.

Form: 12V9

Slipbeldaggning hojd X: 10 mm

Slipmedlets beteckning: D

Teknisk beskrivning

Kornstorlek D64
Slipmedlets beteckning D
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Specifikation D64BXP-P STARTEX XP-P
Slipmedel Diamant
Form 12V9
Skiv-@ D 100 mm
Skivbredd D 20 mm
Produktnamnsattribut 100%x20x20
Hal-g H 20 mm
Slipbeldaggning bredd W framsida 3mm
Slipbeldaggning hojd X 10 mm
Produktslag Slipskal
Anvandardata

Lamplighet V. 1SO-kod
Hardmetall (HM) lamplig
Plast, glasfiberarmerad . T
plast mindre lamplig
vatt maximal lamplig
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