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Hjalmhuvuddel gra, Tillverkarens beteckning: M306

Bestdllningsdata

Ordernummer 097288 M306
GTIN 4054596918740
Artikelklass 04G
Beskrivning

Utforande:

Hjalmhuvuddelen kombinerar ett smidigt andningsskydd med 6gon- och ansiktsskydd
enligt EN 166 och ett huvudskydd enligt EN 397. Visiret i klar polykarbonat skyddar mot
mekaniska och kemiska faror. Vridreglage/sparrhjul for snabb och individuell installning efter
storlek.

Anvidndningsdata:

Alla industriella omraden dar det férutom andningsskydd aven kravs dgon- och ansiktsskydd,
samt huvudskydd, t.ex. gjuterier, tunnelbyggen.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH2 bzw. TH3; EN 397; EN 166

Passar till:

- Nr 097175 Versaflo™ TR800 flaktandningsskydd

- Nr 097281 Versaflo™ TR600

- Nr 097180 Versaflo™ TR300+ flaktandningsskydd

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning M306
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vikt 832¢
Glasbelaggning Rephallfast
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Huvuddel flaktandningsskydd
Tillbehor

KapselhorselskyddPeltor™ H31P3AF Typ H31P3AF 097759 H31P3AF

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 26.01.2024 22:40 2/2



