Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio
Utdragslada med enhands enkelladupplasning, 75 kg, 26x24G, ladans
fronthojd: 50mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 931166 50
GTIN 4062406131982
Artikelklass 9GK
Beskrivning

Utforande:

Helt utdragbara lador med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och
omskrivbara textremsor.

Stansade hal for fastsattning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (ladfronthojd 75 mm och
storre).

Enhandsupplasning av enskilda utdragslador forhindrar att lddorna 6ppnas under transport.
Kravs ovillkorligen for alla montagevagnar.

Barférmaga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskaphurts 30x28G nr 931155.

leveransinnehall:

Utdragslada komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragsladstomme ljusgra RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Ladstommen
kan inte konfigureras, alltid ljusgra RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Ladornas effektiva ytai G 26x24
vikt 11 kg
Fronthojd 50 mm
Laddor med individuell Idsning Enhands
Barférmaga lada/utdragshylla 75kg
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effektiv hojd

Effektivt djupi G

Effektiv bredd i G

Anvandningsomrade

invandig bredd

effektivt djup

inklusive upplasning av enskilda utdragslador
Materialtjocklek

Ladutdrag (delvis/helt utdragbar)

25 mm
24
26

Montagevagn

650 mm

600 mm
ja

1,2 mm

100 %
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

Fargval 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslador effektiv bredd x effektivt djup i G 26x24G
Produktslag Lada
Tillbehor

Andhéttor till grepplister20 delar Typ 10 95102510

Sats med textremsor10 delar Utdragsladans effektiva

bredd i G 26 95103026
PVC-lock till grepplistset10 delar Utdragsladans effektiva

bredd i G 26 95103226
Enhandsuppldsning av enskilda utdragslador 951020 26

Utdragsladans effektiva bredd i G 26
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