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Ackumulator-sticksåg, Typ: M18FBJS-5

Beställningsdata

Ordernummer 078211 M18FBJS-5

GTIN 4058546227456

Artikelklass 03L

Beskrivning

Utförande:
Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd. Till-
frånkontakten som kan manövreras
med båda händerna medger användning i många olika positioner.
Med snabbytessystemet FIXTEC för blixtsnabbt byte av sticksågblad utan
verktyg.Inkopplingsbar pendelrörelse för optimal sågeffekt och spånavgång samt mindre
slitage på sågbladet.
Batteridriven sticksåg, borstlös POWERSTATE™-motor för hög skärkapacitet. Reglage för 6
hastighetsinställningar med mjukstart. LED-belysning av arbetsområdet.
leveransinnehåll:
Inklusive spånskydd.
Inklusive laddare, 1 st sågblad, adapter för dammutsug, dammskyddskåpa, plastglidsula och HD-
Box.
OBS!:
Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808–073840.
Sticksågblad hittar du under nr 5888400−5888551.

Teknisk beskrivning

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 02.02.2024 22:40 1/3



Datablad

TextFlow 12
maximala vibrationer enligt EN 6,3 m/s2

tillverkarens beteckning M18FBJS-502X

Vektygsbyte utan hjälpverktyg ja, FIXTEC-system

geringsinställning ja

maximalt sågdjup i trä 100 mm

vikt 2,8 kg

maximalt sågdjup i stål 10 mm

Batterispänning 18 V

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V

Utförande Stavform

anmärkning Universellt användbar

slaghast. 800 - 3500 min-1

pendelrörelse 5-faldig

batterikapacitet 5 Ah

Batterityp Litiumjon

Antal ingående batterier 2

Energiförsörjning Batteridriven

förpackning Transportväska

Produktslag Såg

Tillbehör

LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB3 073808 MHB3

Sticksågbladssats Beteckning T118AHM 588400 T118AHM

LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB8 073810 MHB8

BatteristartsetHigh Output™ Batterityp M18HNRG3 073826 M18HNRG3

BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG55 073830 M18HNRG55

BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG12 073833 M18HNRG12

BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG8 073831 M18HNRG8
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Sticksågbladssats Beteckning T118A 588400 T118A

Sticksågbladssats Beteckning T127D 588400 T127D

LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB12 073811 MHB12

Batteristartset Typ M18NRG5 073839 M18NRG5

Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18 073816 MB18

Sticksågbladssats Beteckning T318A 588400 T318A

Sticksågbladssats Beteckning T118B 588400 T118B

Sticksågbladssats Beteckning T118AF 588400 T118AF

LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB55 073809 MHB55

Sticksågbladssats Beteckning T318B 588400 T318B

Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18 073827 MB18
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