Datablad /% Hoffmann Group

Tangsortiment, Antal verktyg: 5

Bestdllningsdata

Ordernummer 954295 5
GTIN 4062406157654
Artikelklass 91A
Beskrivning

Utforande:

Vanliga verktygssortiment i tvafargade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gor att
den ar oljebestdandig och inte tar at sig nagra vatskor. Det 6versta skiktet ar antracitgratt, den
underliggande kontrastfarg gra visar att verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G X 10 G resp. 250 x 250 mm) eller 1/2 (10 G X 20 G resp. 250 x
500 mm) av den effektiva ladytan.

Passar till:

Nya GARANT GridLine arbetsbankar med helt utdragbara lador och nytt Iddrastermatt pa 20 G x
20 Gresp. 500 x 500 mm (B x D).

leveransinnehall:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954295: 1 st.

GARANT kombinationstang nr 700930 strl 180: 1 st.

GARANT polygriptdng nr 706001 storlek 250: 1 st.

GARANT spetstang, rak, nr 713040 storlek 200: 1 st.

GARANT spetstang, vinklad, nr 713440 storlek 200: 1 st.

GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg 5
bredd i G 10
Bredd 250 mm
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djupi G

Djup

vikt

Hardskumegenskap LD45, tjocklek
Fyllnadsgrad ildada i G

Produktslag

20
500 mm
1,553 kg
30 mm
10x20
Cellplastinlagg

Tillbehor

Spetstang, rak, forkromad med grepphylsor totallangd 200
mm

Cellplastinsats for verktygssatser passar cellplastsortiment
954295

Polygriptang med fininstallning, svart totallangd 250 mm

Kombinationstang, forkromad, med 2K-grepphylsor
totallangd 180 mm

Spetstang, vinklad, férkromad med grepphylsor totallangd
200 mm

Sidavbitare férkromad med grepphylsor totallangd 160
mm

Polygriptang med fininstallning, svart totallangd 250 mm

713040 200

952001 954295

706000 250

700940 180

713440 200

724840 160

706001 250
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