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Batteridriven borrskruvdragare ONE-KEY™, Typ: M180PD2-5

Bestdllningsdata

Ordernummer 070102 M180PD2-5

GTIN 4058546224721

Artikelklass 03L

Beskrivning

Utforande:

- Kraftfull batteridriven slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinstallning i
flera steg.

- REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellévervakning och
laddningsindikator.

- Robust metallvaxelhus for lang livstid.

- FIXTEC snabbspdnnborrchuck av metall med spindellasning.

- Handtag med Softgrip for h6g anvandarkomfort.

- LED-lampa for belysning av arbetsomradet.

- Borstlos POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) for hogsta mojliga verkningsgrad.
Mycket litet slitage och upp till 10 ganger livslangden for standard DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik - overlastskydd och effektreglering.

FUEL™ ONE-KEY™ — den senaste generationens FUEL™-instrument med inbyggd

Bluetooth-teknik for individuell konfiguration, online-lageradministration och

instrumentrapportering.

FUEL™ toppmodell med stort vridmoment.

Fordel:

Borstlos POWERSTATE™-motor.

leveransinnehall:
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Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, transportvaska (HD-box) och baltesclips.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814 - 073816, 073827 och 073840.
Lamplig Bluetooth-sparningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet

maximal spiralborr-@ i stal

vikt

spannvidd snabbchuck

maximalt varvtal 1:a vaxeln

maximal spiralborr-& i betong

maximalt vridmoment

maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion
forpackning

maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion
Batterispanning

app-anslutning

typisk anvandning

motorkonstruktion

passande batterifabrikat/batterityp/spanning
maximalt varvtal 2:a vaxeln

tillverkarens beteckning

maximal spiralborr-@ i tra

Energiforsorjning

lampligt for material

lampligt for material

lampligt for material

Produktslag

5 Ah
16 mm
2,2kg
1,5-13 mm
0-550 min’
16 mm
135 Nm
1,33 m/s*
Systemvaska (HD = Heavy Duty)
13,2 m/s’
18V
OneKey
Heavy Duty
FUEL™
Milwaukee typ B 18V
2000 min”
M180NEPD2-502X
89 mm
Batteridriven
Sten
Betong
Murverk

Slagborrskruvdragare
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Tillbehor

LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB55 073809 MHB55
Batteriladdare Typ M1218FC 073840 M1218FC
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18 073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218C 073840 M1218C
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