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Videomatmikroskop MM1, Typ: 300

Bestdllningsdata

Ordernummer 492500 300
GTIN 4062406160210
Artikelklass 41P
Beskrivning

Utforande:

Matmikroskop med snabb bildbehandling, hégupplost fargkamera och lattanvand,

verkstadsduglig PC med multitouch-skarm och intuitiv M3-matprogramvara.

Reflekterande ljus: 56 vita LED i 2 koncentriska ringar. 1 ring och 4 segment kan kopplas till och

fran och dimmas var for sig.

Genomljus: Ladnglivade LED, telecentriska, kopplings- och dimbara. Massiv granitbas

med ythardat korsbord och mycket exakta styrningar. Ergonomisk snabbjustering med

enhandsmandvrering i bada axlar (X och Y). Diodlaser som positioneringshjalp. Mycket hog

repeternoggrannhet tack vare automatisk kantavkanning.

Nu med M3-programvaruversion 4:

- Med modern 64-bitapplikation for bekvam hantering av stora datamangder.

- Utokat matprograminfastningslage med alternativt standard eller utokat
infastningsldage.

- Spara och hamta referenssystemet: optimalt lampligt for anvandning av
snabbspdnnsystem.

- Nya exportfunktioner som direktexport till PDF och forbattrad hastighet for direktexport
till Excel.

Anvdndningsdata:

- Vid varumottagning, i matrum, vid tillverkning.
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- Universellt anvdndbar tack vare flexibel fyrkvadrantbelysning och kompakt matdator.

- Olika geometriska former och material kan matas anvandarvanligt och sakert.
Dokumentation dr ocksa mojlig.

leveransinnehall:

Inklusive All-in-One-PC, tradlos mus, tradlost tangentbord, dammskydd, natdel,

provningscertifikat och bruksanvisning.

Specialtillbehor:

Objektiv nr 491912, programvarualternativ nr 491913, eggrengdéringsmedel / positionsmassa nr

354788.

OBS!:

Langdmatavvikelse Eyxy, wee €nligt DIN EN ISO 10360-7 for forstoringsfaktor = 0,5.

Tilldtna omgivningsférhallanden: 20 °C + 1 K, temperaturgradient Ay, = 0,5 K/h, Ay = 4,0 K/d, matt

med kalibrerad normal.

Pa forfragan kan vi till alla GARANT videomatmikroskop erbjuda:

- Serviceavtal.

- Uppstallning och idrifttagning med kortfattad handledning.

- Individuell utbildning av dina anstallda.

- Kalibrering pa platsen.

Med reservation for tekniska andringar och pekskarmens utférande.

matomrdde X: 300 mm

matomrade Y: 200 mm

matomrade Z: 200 mm

Langdmatavvikelse Eyyy wee Optisk (2D): 2,9 + L/100 (L i mm) vid 20 °C +1 K um

Objektiv (x ganger): 0,5

Forstoring pa bildskarm (x ganger): 23

Teknisk beskrivning

matomrade Y 200 mm
vikt 115 kg
matomrade X 300 mm
Synfalt 14X9 mm
maximal arbetsstyckevikt 20 kg
kamera 6,4 megapixlar
Arbetsavstand 80 mm
hojd 950 mm
matomrade Z 200 mm
Forstoring pa bildskarm (x ganger) 23
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Bredd

Objektiv (x ganger)

Langd

Maximal arbetsstyckehjd
Langdmatavvikelse Eyyy wee Optisk (2D)
Energiforsoérjning

markspanning

Produktslag

900 mm
0,5
730 mm
200 mm
2,9+ L/100 (Li mm) vid 20 °C £1 K um
Natdriven
230/240V

Videomatmikroskop

Tillbehor

Programvarutillval for MM1 Typ PROFIL
Programvarutillval for MM1 Typ DXF

Halkskyddsmatta A5 X 1 mm

Tillbehor till videomatmikroskop Typ FEDER

Dammskydd Typ 300

Tillbehor till videomatmikroskop Typ 300

Underreden for matmikroskop breddxdjup 1800X900 mm
Objektiv for matmikroskop MM1/MM2 Typ 3

Typ 300

491913 PROFIL
491913 DXF
491955
491917 FEDER
491919 300
491917 300
491914 1800X900
4919123
491948 300
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