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Tätningscentrerare, Huvud-⌀: 50mm

Beställningsdata

Ordernummer 884110 50

GTIN 3662424053085

Artikelklass 83H

Beskrivning

Utförande:
Handtag med påsatt slagkåpa av stål. Inställbara backar av aluminium, fixering med en
medföljande sexkantnyckel med nyckelvidd 3 (resp. 4 vid storlek 90).
3 steg per back för anpassning till alla tätnings- och lagerburtyper. 9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5
mm; 36,5 − 50 mm.
Användningsdata:
Lätt justerbara diametrar för placering och centrering av tätningar, lager etc. För användning till
de flesta fordon inklusive motorcyklar.

Teknisk beskrivning

vikt 280 g

totallängd 175 mm

antal steg 3

diameter 9,5 - 50 mm

leveransinnehåll Sexkantnyckel nyckelvidd 3

Material Aluminium

Produktslag Tätningscentrerare
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