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JEPSON Pouves
HM-cirkelsagblad Drytec® @ 320 x 25,4 mm, Antal tander: 84

Bestdllningsdata

Ordernummer 078242 84
GTIN 4260052463253
Artikelklass 07E
Beskrivning

Utforande:

Hardmetallbelagt cirkelsdgblad for exakta snitt.

- Arbetssakerhet: Tunnvidggig, vibrationssnal, bullerdampad.

- Mycket lang anvandningstid.

- Hoga skarkvaliteter.

- Kan efterskdrpas fem ganger.

- Universellt anvdndbar for stal, plast och icke jarnmetaller (inte nr 078236).
OBS!:

Fler specialsagblad t.ex. for aluminium och rostfritt stal kan levereras pa forfragan.

Teknisk beskrivning

tandantalet optimerat for plat, sandwichskivor
Antal tander 84
sagbredd B 2,2mm
passar for 078234 storlek 8320
Produktslag Cirkelsagblad
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