
Datablad

TextFlow 12

Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 20 mm

Beställningsdata

Ordernummer 290040 20

GTIN 4030741290282

Artikelklass 29I

Beskrivning

Utförande:
Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.
för lettrad profil: RAA 2×AA
för lettrings-⌀ d1: 20 mm
för lettringsbredd b: 8 mm
för lettringshål-⌀ d2: 6 mm
Arbetsområde: 10 - 80 mm
Axel: 299911 3

Teknisk beskrivning

skafthöjd 20 mm

skaftbredd 20 mm

Axel 299911 3

för lettrings-⌀ d1 20 mm

för lettringsbredd b 8 mm

för lettringshål-⌀ d2 6 mm

Arbetsområde 10 - 80 mm

Skärriktning vänster och höger

för lettrad profil RGE30° BL/BR30°

för lettrad profil RGE45° BL/BR45°

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 25.02.2021 00:13 1/2



Datablad

TextFlow 12

för lettrad profil RAA 2×AA

Produktslag Lettringsverktyg

Tillbehör

HSS-axel med plan yta 290305

HSS-axel HSS Typ 3 299911 3

Eco lettringsverktygssats  Typ SET 290050 SET
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