Datablad Ao Hoffmann Group

VBMT 110304 Set om 10 stycken, Sort: HBX130

Bestdllningsdata

Ordernummer 261250 HBX130
GTIN 4045197766632
Artikelklass 22D
Beskrivning

VBMT 110304 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130
span-brytare: MM

Skardjup a,: 0,1 - 2,75 mm

Matning f: 0,1 - 0,25 mm/v

Skarhastighet v, primdr anvandning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skarhastighet v, primar anvandning 60 - 200 m/min
Hornradie 0,4 mm
Skardjup a, 0,1-2,75mm
Matning f 0,1-0,25 mm/v
Sort HBX130
Skarforhallande snitt intermittent
span-brytare MM
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Primdranvandning M

Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Skarmaterial VHM

Serie eco-skarhallare

Serie Skarhallare

Serie Skarhuvud

Serie Borrstang

ISO-kod vandskar VBMT 110304

Antal byten/skar 2
Vandskarstilldelning neutral
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