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falsning, spännvidd: 55 mm

Beställningsdata

Ordernummer 861620 55

GTIN 4008158027050

Artikelklass 83K

Beskrivning

Utförande:
Manuella vakuumpumpar för maximal sugkraft och därmed högsta horisontella spännkraft.
Höjdskillnader kan utjämnas med hjälp av en spak på styrskenor. Genom omläggning av
spännspaken på sugkopparna skapas ett undertryck och plattspännaren sugs automatiskt fast på
plattan.
Användningsdata:
För fastspänning och positionering av detaljer med slät yta, som keramik, granit, Corian®, plast,
plåt och glas.
OBS!:
Lossa plattspännbacken under lagringen för att förhindra att gummiskivorna deformeras
permanent.
Vakuumhandtag finns från och med nr 086200.
maximal spännkraft: 260 N
totallängd: 361 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd 55 mm

maximal spännkraft 260 N

totallängd 361 mm

vikt 1,55 kg

Bredd 147 mm
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Produktslag Skruvtving
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