
Datablad

TextFlow 12

Bordseluttag 4x, Antal uttag:

Beställningsdata

Ordernummer 081181

GTIN 4007123632923

Artikelklass 08B

Beskrivning

Utförande:
Eluttag i bord med 2 st 2.0-USB-uttag och 2 eluttag i bord Laddström på 2100 mA för snabb
laddning.
OBS!:
Jordad adapterstickkontakt 250V / 16A för anslutning av jordade stickkontakter med avvikande
europeiska stickkontaktsystem finns i vår onlineshop under nr 081172 och nr 081174.
kabellängd: 1,8 m
datautgång: USB-gränssnitt

Teknisk beskrivning

datautgång USB-gränssnitt

Energiförsörjning Nätdriven

Kontakttyp ingång F

Antal uttag 4

Längd list 160 mm

kabelkonstruktion 3G1,5

Kabelklass H05VV-F
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kabellängd 1,8 m

Produktslag Grenuttag
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