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Be sure, l lesto

Temperatur- och fuktmatare, Typ: 605I

Bestdllningsdata

Ordernummer 474184 605I
GTIN 4029547022524
Artikelklass 47B
Beskrivning

Utforande:

Kompakt matare optimerad for smartphones. Alla matdata ar direkt tillgangliga via den
kostnadsfria och praktiska appen testo Smart Probes (systemkrav: iOS 8.3 resp. Android 4.3 eller
senare / Bluetooth 4.0) 6verféring och kan lasas av med en mobil enhet, protokollféras och
darefter skickas via e.post..

- Samtidig visning av upp till 6 st Smart Probes.

- Tradl6s avlasning av méatvardena pa din mobila enhet.

- Matvardesdndringar kan visas som en kurva eller i tabellform.

- Matdataprotokollen kan kompletteras med foton.

Termohygrometer med Smartphone-mandvrering. Matning av luftfuktighet och temperatur
i utrymmen och kanaler. Automatisk berakning av daggpunkten och vatkultemperaturen.
Vinklingsbar 0°, 45°, 90°.

leveransinnehall:

Inklusive 4 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll.

OBS!:

Fler SmartProbes (termometer, spannhylstermometer, differenstrycksmatare och
hogtrycksmatare) kan fas pa forfragan.

matomrdde fuktighet: 0 - 100 %

matomrade temperatur: -20 - 60 °C

vikt: 86 g
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Langd: 220 mm
Bredd: 30 mm
hojd: 24 mm

Teknisk beskrivning

matomrade temperatur -20-60 °C
matomrdade fuktighet 0-100%
vikt 869
Langd 220 mm
Bredd 30 mm
hojd 24 mm
Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Antal ingdende batterier 4
Energiforsorjning Batteridriven
Produktslag Temperatur- och fuktmatare
Tillbehor

Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR3 081561 LR3
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