
Datablad

TextFlow 12

Krympverktyg ISG-3410, Typ: WK

Beställningsdata

Ordernummer 354300 WK

GTIN 2050001920010

Artikelklass 35B

Beskrivning

Utförande:
Helautomatiskt krympförlopp. Inbyggd vattenkylning. Blåsfunktion för optimal torkning. Grafisk
display. Maximalt krympbar verktygslängd 400 mm.
Användningsdata:
· Konturanpassad kylning på bara 20 sekunder.
· För på- / avkrympning för skaft av HM och HSS.
· Krympområde ⌀ 3 − 32 mm.
leveransinnehåll:
4 utbytesskivor ⌀ 3 − 32 mm. 1 par skyddshandskar. 1 liter kylmediekoncentrat.
OBS!:
Verktygsgrundhållare kan fås på förfrågan.
Bredd: 800 mm
höjd: 560 mm
Djup: 1720 mm
anslutning: 400V / 16A / 50Hz
effekt: 11 kW
Tryckluft: 4 bar

Teknisk beskrivning

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 20.04.2022 11:35 1/2



Datablad

TextFlow 12

Bredd 800 mm

anslutning 400V / 16A / 50Hz

Djup 1720 mm

höjd 560 mm

effekt 11 kW

Tryckluft 4 bar

tankvolym 50 l

Energiförsörjning Nätdriven

Produktslag Krympaggregat

Tillbehör

Värmeskyddshandske, parTempDex 710 Handskstorlek 11 094630 11

Värmeskyddshandske, parTempDex 710 Handskstorlek 9 094630 9
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