Datablad /% Hoffmann Group

Sats med polygriptanger, Antal tanger: 3

Bestdllningsdata

Ordernummer 700050 3
GTIN 4045197805270
Artikelklass 73F
Beskrivning

Utforande:

Genomgaende led (= dubbel styrning) med skydd mot klamskador pa fingrarna. Med
fininstdllning som mandvreras med en fjadrande knapp. Rafflade kaftar med rorurtag,
sjalvldsande.

Kemiskt svartade tanger, polerat huvud, plastkladda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostal, sanksmitt.

leveransinnehall:

Vardera 1 polygriptang, nr 705800: storlek 180, 250, 300

OBS!:

KNIPEX® tangnyckelsats se nr 813730 och blandat sortiment se nr 813735.

Teknisk beskrivning

Antal tanger 3

Norm DIN ISO 8976
gnistfri nej
Produktslag Ror- och vattenpumptang
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Datablad /b Hoffmann Group

Tillbehor

Polygriptang Cobra® keramiskt svdrtad totallangd 180 mm
Polygriptang Cobra® keramiskt svartad totallangd 250 mm
Polygriptang Cobra® keramiskt svartad totallangd 150 mm
Polygriptang Cobra® keramiskt svdrtad totallangd 125 mm

Polygriptdang Cobra® keramiskt svartad totallangd 300 mm

705800 180
705800 250
705800 150
705800 125
705800 300
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