Datablad /% Hoffmann Group

Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 21X23mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 610600 21X23
GTIN 4062406220372
Artikelklass 61A
Beskrivning

Utforande:

Sanksmidd. Nyckelvidder med sndva toleranser.

Med optimerat profilskaft for extra sakert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och
extremt belastningstalig.

Norm:

DIN3110/1SO 3318

Material:

Kromvanadinstal, flagningssakert mattférkromat.

Teknisk beskrivning

maximal kafthojd h 8 mm
Nyckelvidd , 23 mm
maximal kaftbredd b2 51 mm
nyckellangd L 250 mm
Nyckelvidd , 21 mm
Nyckelvidder metrisk
maximal kaftbredd b1 47 mm
Norm DIN 3110
Norm SO 3318
Kaftvinkel 1 15 grad
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Kaftvinkel 2

Material

Yta

gnistfri

Samma nyckelvidd i bada andar

Produktslag

15 grad
Kromvanadinstal
mattférkromad
nej
nej

Skruvnyckel
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