Datablad /% Hoffmann Group

Gangsnitt, UNF: 1.3/8-12

Bestdllningsdata

Ordernummer 142620 1.3/8-12
GTIN 4062406224288
Artikelklass 11K
Beskrivning

Utforande:

Solid, forslitsad form med dubbelsidig skarfas. Underlattar vid skarstarten och driver effektivt
ut spanen i skarriktningen. Skarfas over 1 3/4 ganga.

Anvdndningsdata:

For UNF-fingangor ASME — B1.1.

Toleransklass: 2A
Varvper tum: 12
Gang-9: 34,93 mm
Utvandig @: 65 mm
héjd: 18 mm

Teknisk beskrivning

Gang-@ 34,93 mm

Utvandig @ 65 mm

hojd 18 mm

Varvper tum 12
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Datablad /5 Hoffmann Group

ganga 1.3/8-12 UNF
Skarriktning Hoger
Gangtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skarmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass 2A
Produktslag Gangsnitt
Anvandardata

Lamplighet V. 1ISO-kod

Alu (kortspanig)
Stal < 500 N/mm?
Stél < 750 N/mm?
Olja

torrt

mindre lamplig
lamplig
lamplig
lamplig

mindre lamplig
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